y
a
renkforce

Instrukcja uzytkowania

Solarny system pompy 10 W

Nr zam. 1007585

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt sktada si¢ z modutu solarnego i napedzanej nim pompy. Przy wystarczaja-
cym nastonecznieniu modutu solarnego zostanie wytworzona ilo$¢ pradu konieczna
do napedzenia pompy. Poniewaz brak jest akumulatora, pompa pracuje w ciggu dnia
wytacznie przy odpowiednim nastonecznieniu.

Dzigki dotaczonym naktadkom na dysze mozliwe jest stworzenie réznorodnych fontann
wodnych.

Zastosowanie inne niz opisane wczesniej jest niedozwolone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa i montazu zawartych w tej instrukcji!

Produkt ten odpowiada wymogom prawnym, zaréwno krajowym jak i europejskim.
Wszystkie nazwy firm i produktéw naleza do znakéw towarowych aktualnego witasci-
ciela. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawartosc zestawu

e Pompa

e Modut solarny

e Pret modutu solarnego do whicia w ziemig

o Wydtuzka lancy i kilka naktadek zraszaczy do pompy
e Instrukcja uzytkowania

Zasady bezpieczenstwa:

W przypadku uszkodzen spowodowanych niezastosowaniem sie do tej in-
& strukcji obstugi, rekojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy zadnej odpo-

wiedzialnosci za szkody posrednie!

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciata spowodowanego niewtasciwym

uzytkowaniem urzadzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa,

producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci! W takich przypadkach re-

kojmia/gwarancja wygasa!

o Ze wzgledéw bezpieczerstwa i zgodnosci z certyfikatem (CE), przebudo-

wa i/lub modyfikacja produktu na wtasna reke nie sa dozwolone.

Ten produkt nie jest zabawka i nie nalezy dopuscic, aby znalazt sig w re-
kach dzieci!

Produktu nie wolno wykorzystywaé¢ do transportowania wody pitnej lub
innych srodkéw spozywczych.

Pompa nie jest zabezpieczona przed praca na sucho, dlatego musi zawsze
pracowac¢ w wodzie, gdyz w przeciwnym wypadku ulegnie zniszczeniu.

Modut solarny nalezy ustawié¢ w taki sposob, aby nikt sie o niego nie poty-
kat. To samo dotyczy kabla pomigdzy modutem solarnym a pompa.

Na kabel nie nalezy nadeptywac ani przejezdzac po nim pojazdami. Kabel
nalezy przetozy¢ tak, aby nie zaczepiat o ostre krawedzie.

Jezeli produkt jest uszkodzony, nie nalezy go dalej uzywac, lecz trzeba go
zutylizowa¢ w sposob przyjazny dla $rodowiska.

Nie nalezy pozostawia¢ opakowania bez nadzoru, moze bowiem sta¢ sie
wowczas niebezpieczna zabawka dla dzieci.

Montaz i uruchomienie
—> Jezelina gornej cze$ci modutu solarnego znajduje sie folia ochronna, nalezy
ja teraz zdjac.
o Nalezy rozwing¢ kabel przytaczeniowy pompy.
e Na pompe nalezy natozy¢ wydtuzki lancy, a na gorny koniec wydtuzki lancy nalezy
natozy¢ naktadke zraszacza.
e Pompe nalezy ustawi¢ pionowo np. w stawie ogrodowym.

——> Pompy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na dnie stawu, lecz np. na kamie-
niach. W przeciwnym wypadku do pompy moze sig dosta¢ wiele szlamu i
zanieczyszczen, co moze w ciagu paru sekund zatkaé filtr oraz naktadke
zraszacza i w ten spos6b uniemozliwi¢ prace pompy.

o Wtyczke na koficu kabla pompy nalezy potaczy¢ ze ztagczem na tylnej cze$ci modutu
solarnego i przykreci¢ pierscien uszczelniajacy.

Powierzchnia modutu solarnego dla uzyskania optymalnej mocy wyj$ciowej powin-
na by¢ skierowana pionowo w stosunku do storica.

Nalezy uzyé np. dostarczonej podpérki, ktéra mozna przymocowac do tylnej czesci
modutu solarnego. Podpérke nalezy whi¢ np. w trawe lub klomb; nie nalezy jednak
whijaé jej w ziemig za pomoca narzedzi (np. mtotka), poniewaz spowoduije to jej uszko-
dzenie i utrate rekojmi/gwarancji!

Modut solarny nalezy ustawic tak, aby znajdowat si¢ w stonecznym, nieocienionym
miejscu.

Poniewaz brak jest akumulatora, wydajno$¢ pompy i ilo$¢ wody ttoczonej przez
naktadke zraszacza zalezy bezpos$rednio od intensywnos$ci promieni stonecznych
padajacych na modut solarny.

Dlatego tez urzadzenie nie dziata podczas duzego zachmurzenia, o zmierzchu i w nocy.

e Pompa pracuje automatycznie podczas wystarczajacego nastonecznienia, nie jest
mozliwe jej wtaczenie lub wytaczenie.
Jezeli pompa ma zosta¢ chwilowo dezaktywowana, nalezy odtaczy¢ kabel przyta-
czeniowy od modutu solarnego. Na modut solarny mozna takze potozy¢ pokrycie
nieprzepuszczajace $wiatfa.

e Pompa nie jest zabezpieczona przed praca na sucho. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
pompa zawsze znajdowata sig¢ pod woda.

Jezeli pluskanie wody przeszkadza, nalezy uzy¢ innej naktadki zraszacza albo krot-
szej dyszy.

Czyszczenie
a) Pompa

Pompe i naktadki zraszacza nalezy czy$ci¢ regularnie, w zalezno$ci od zanieczyszcze-
nia wody (glony, zawiesiny itp.).

Nalezy postepowac w nastgpujacy sposob:

1. Roztacz potaczenie wtykowe pomigedzy pompa a modutem solarnym, aby zapobiec
niezamierzonemu uruchomieniu sie pompy.

2. Wysun do przodu przednia cze$¢ obudo-
wy, zobacz strzatke na rysunku po prawej »
stronie. Wyjmij filtr.
b

3. Wysun spo6d do przodu jak karetke.

4. Przekreé przednig pokrywe pompy o ok.
45° w lewo.

o8

wirnik skrzydetkowy z watem tozyska. _ »
- "

5. Zdejmij pokrywe pompy i wyjmij z pompy

6. Zdejmij uszczelke.

W O

7. Usun gumowy korek z watu tozyska i wy-
ciagnij wat z wirnika skrzydetkowego.

8. Wyczy$¢ teraz starannie wszystkie czescii
optucz je czysta woda.

9. Z powrotem zt6z wszystkie cze$ci w od-
wroconej kolejno$ci. Nalezy zwrdci¢ uwa-
ge na to, aby wat tozyska zostat poprawnie
umieszczony zar6wno w samej pompie, jak
i w przedniej pokrywie pompy. W przeciw-
nym razie nie bedzie mozna zamkna¢ pokrywy pompy.

N

Podczas sktadania cze$ci nie nalezy uzywac sity, gdyz moze to spowodowacé
uszkodzenie pompy.



b) Modut solarny

Kurz i brud na module solarnym zmniejszaja jego wydajno$¢. Modut solarny nalezy od
czasu do czasu przeciera¢ migkka, sucha szmatka. W przypadku silniejszych zabru-
dzen szmatke mozna namoczyc.

Podczas czyszczenia nie nalezy wywiera¢ zbyt duzego nacisku, poniewaz szklane po-
krycie ogniw solarnych moze pekna¢, co z kolei uniemozliwi dalsze uzywanie modutu
solarnego i spowoduje utrate rekojmi/gwarancji!

Zakonczenie uzytkowania i przechowywanie
Nie nalezy pozostawia¢ produktu na zewnatrz w temperaturze ponizej 0 °C, poniewaz
pokrywa lodu moze zniszczy¢ pompe, wydtuzke lancy i naktadke zraszacza.

Po starannym wyczyszczeniu produkt nalezy przechowywaé w suchym pomieszcze-
niu w temperaturze dodatniej, poza zasiggiem dzieci.

Utylizacja

Ei Produkt nalezy zutylizowaé po zakoriczeniu jego eksploatacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.

]

Dane techniczne

a) Pompa

Napigcie rob0Cze ......ccovereerverrerrerrrerenenns od 12do 24 V/DC

Maksymalna wysoko$¢ ttoczenia........... 0,9 m przy 12V/DC (2,4 m przy 24 V/DC)
Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia....... 2m
Maksymalna wydajno$¢ ttoczenia ........ 470 I/h przy 12 V/DC (740 I/h przy 24 V/DC)

Maksymalna temperatura wody ... .+40°C

Stopien 0Chrony.....cc.cceeeveeevereeseceesereninns P68

Dtugos¢ kabla 5m

Wymiary 105 x 47 x 74 mm (dt. x szer. x wys.)
Waga 415 g (w tym kabel)

b) Modut solarny

Rodzaj Polikrystaliczny

MOC WYJSCIOWA ..o maks. 10 W

Napigcie nominalne ........ccoeemeereeeneerneenns 17,28 V/DC

Prad nominalny 580 mA

Wymiary 400 x 257 x 27 mm (wys. x szer. x dt.)
Waga ok. 1207 g
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Niniejsza instrukcja uzytkowania zostata opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy
(www.conrad.com).

Wszelkie prawa odno$nie tego t ia sg z Repr ie w jakiejl formie, ie mikrofilmow
lub przechowywanie za pomoca urzadzen elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powie-
lanie w catosci lub w czg$ci jest zabronione.
Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urzadzen w chwili druku. Wszelkie zmiany w i i ur
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.

iach sa zastrzezone.
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