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Instrukcja obstugi

Zamek kodowy z transpondera
Nr katalog. 1582599 / do montazu natynkowego
Nr katalog. 1582600 / do montazu podtynkowego

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony np. do kontroli dostepu do drzwi. Dzigki odigczeniu zamka
kodowego (montaz obok drzwi) i jednostki sterujacej (montaz wewnafrz) uzyskuje sie
dodatkowe zabezpieczenie przed manipulacjq i dostepem.

Szczegdlng cecha jest dostep nie tylko poprzez wprowadzanie kodéw uzytkownika, ale takze
przy uzyciu bezbateryjnych kart transpondera.

Zamek kodowy nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz (IP66), jednostke sterujaca
mozna montowa¢ i uzytkowac wytacznie w suchych wnetrzach.

Zamek kodowy i jednostka sterujaca prace z napieciem roboczym 12 - 24 V/DC.

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku wewnatrz pomieszczen, korzystanie na zewnatrz
pomieszczen nie jest dozwolone. Nalezy koniecznie unikac kontaktu z wilgocia, np. w fazience
itp.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz certyfikacji produktu nie mozna go w zaden sposéb
przebudowywac ilub zmienia¢. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niz
opisane, moze on ulec uszkodzeniu. Niewlasciwe uzytkowanie moze ponadto spowodowaé
zagrozenia, takie jak zwarcia itp. Dokfadnie przeczytaj instrukcje obstugi i zachowaj ja do
pozniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywa¢ osobom trzecim wytacznie z
zatgczong instrukcjg obstugi.

Produkt jest zgodny z obowigzujacymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte
tutaj nazwy firm i nazwy produktow sg znakami towarowymi nalezacymi do ich wiascicieli.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Aktualne instrukcje uzytkowania =] E

Pobierz aktualne instrukcje obstugi, klikajac link www.conrad.com/downloads
lub skanujac przedstawiony kod QR. Postepuj zgodnie z instrukcjami El
wys$wietlanymi na stronie internetowe;.

Zakres dostawy

a) Nr katalog. 1582599

+ Zamek kodowy z obudowg natynkowa,

+ Jednostka sterujaca

+ Materiat montazowy do zamka kodowego (3 $ruby, 3 kotki, 1 dioda)

+ Materiat montazowy do jednostki sterujacej (2 $ruby, 2 kotki, 1 dioda)
+ 1 wigzka przewodow potaczeniowych z wtyczkg

+ Klucz TX-Hex do zamka kodowego

+ 2 karty transpondera

+ Szczegdtowa instrukcja obstugi (Wersja niemiecka dostepna jako wydruk i online, wersja
angielska tylko online)

* Instrukcja obstugi

b) Nr katalog. 1582600

+ Zamek kodowy z obudowa podtynkowa,

+ Jednostka sterujaca

+ Materiat montazowy do zamka kodowego (4 $ruby, 4 kotki, 1 dioda)

+ Materiat montazowy do jednostki sterujacej (2 $ruby, 2 kotki, 1 dioda)
+ 1 wigzka przewodow potaczeniowych z wtyczka

+ Klucz TX-Hex do zamka kodowego

+ 2 karty transpondera

+ Szczegdtowa instrukcja obstugi (Wersja niemiecka dostepna jako wydruk i online, wersja
angielska tylko online)
* Instrukcja obstugi

Objasnienie symboli

—> Symbol strzatki mozna znalez¢ przy specjalnych poradach i wskazéwkach

Symbol blyskawicy w tréjkacie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np.
przez porazenie pradem.

Symbol z wykrzyknikiem w tréjkacie wskazuje na wazne wskazowki w tej instrukcii
uzytkowania, ktérych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

zwigzanych z obstuga.

Produkt moze by¢ stosowany i eksploatowany tylko w suchych, zamknigtych,
wewnetrznych pomieszczeniach. Produkt nie moze by¢ wilgotny ani mokry, istnieje
wowczas zagrozenie dla zycia wskutek porazenia pradem!

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Doktadnie przeczytaj instrukcje obstugi i przestrzegaj zawartych
& w niej wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa. Nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia oraz szkody spowodowane

nieprzestrzeganiem wskazowek bezpieczenstwa i informacji zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rekojmia/
gwarancja.

a) Ogoélne informacje

+ Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzyma¢ go poza zasiggiem dzieci i zwierzat.

+ Dopilnuj, aby materiaty opakowaniowe nie zostaty pozostawione bez nadzoru.
Moga one sta¢ sie niebezpieczng zabawka dla dzieci.

« Chron  produkt przed ekstremalnymi  temperaturami,  bezposrednim
promieniowaniem stonecznym, silnymi wibracjami, wysoka wilgotnoscia, wilgocia,
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

+ Nie narazaj produktu na obcigzenia mechaniczne.

+ Jesli bezpieczna praca nie jest diuzej mozliwa, nalezy przerwac uzytkowanie i
zabezpieczy¢ produkt przed ponownym uzyciem. Bezpieczna praca nie jest
zapewniona, je$li produkt:

- posiada widoczne uszkodzenia,

- nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
- zostat nadmiernie obcigzony podczas transportu.

+ Z produktem nalezy obchodzi¢ sig ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upadek
produktu nawet z niewielkiej wysoko$ci spowoduja jego uszkodzenie.

+ Nalezy przestrzega¢ rowniez wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji obstugi
innych urzadzen, do ktérych produkt zostanie podtaczony.

+ Jedli istniejq watpliwosci w kwestii zasady dziatania, bezpieczenstwa Iub
podtaczania produktu, nalezy zwréci¢ sie do wykwalifikowanego specjalisty.

+ Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie
przez specjaliste lub specjalistyczny warsztat.

+ Jedli pojawig sie jakiekolwiek pytania, na ktére nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obstugi klienta lub z innym
specjalista.

b) Osoby i produkt

+ Zamek kodowy posiada klase ochronno$ci zgodna z IP66 i moze by¢ montowany
i eksploatowany wewnafrz i na zewnafrz.

+ Jednostka sterujaca moze by¢ montowana i eksploatowana wytacznie w suchych
wnetrzach.

+ Nalezy upewni¢ sig, ze kabel przytaczeniowy nie jest miazdzony, famany lub
uszkadzany przez ostre krawedzie.

+ W zakladach prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza nalezy przestrzega¢
przepisbw 0 zapobieganiu nieszcze$liwym wypadkom  stowarzyszenia
branzowego, dotyczacych urzadzen elektrycznych i $rodkéw technicznych.

Montaz

a) Przygotowania, wybor miejsca montazu

+ Montaz i podtgczenie powinny by¢ przeprowadzone przez specjaliste. Liczne mozliwosci
podtaczania i programowania umozliwiajg, w zaleznosci od wymagan, indywidualng
konfiguracje.

+ W zwigzku z tym zalecamy (o ile to mozliwe), zaprogramowanie i przetestowanie systemu
przed ostatecznym montazem. Pomaga to w prawidtowym zaplanowaniu okablowania i
uniknieciu zbednych poszukiwan usterek.

Zamek kodowy nadaje sie do stosowania wewnafrz i na zewnatrz (IP66), jednostke sterujacq
mozna montowac¢ i uzytkowac wytacznie w suchych wnetrzach.

Montaz zamka kodowego powinien mie¢ miejsce bezposrednio obok drzwi, ktére maja by¢
wyposazone w zamek kodowy.

Jednostka sterujgca powinna zosta¢ zamontowana w miejscu zabezpieczonym przed
manipulacjg, aby zadna osoba odwiedzajaca ani go$¢ nie mieli dostepu do jednostki
sterujacej.

Kabel pomiedzy zamkiem kodowym a jednostka sterujaca nie moze by¢ zbyt diugi. Zalecamy
dtugo$¢ maks. 10 m. W miare mozliwosci nalezy zastosowac¢ wigzke kabli z wtyczkami bez
ich przedtuzania.

Kabel nalezy utozy¢ w kazdym przypadku w sposéb niewidoczny i zabezpieczony, np. pod
tynkiem lub w odpowiedniej rurce instalacyjnej.

W celu eksploatacji zamka kodowego i jednostki sterujacej musi zapewnione ustabilizowane
napiecie state 12 - 24 V/DC.

Zamek kodowy wymaga pradu o natezeniu maks. ok. 145 mA, jednostka sterujaca pradu
o0 natezeniu ok. maks. 100 mA. Aby dziatanie zamka kodowego i jednostki sterujacej byto
zapewnione rowniez w przypadku awarii zasilania elektrycznego, do zasilania elektrycznego
powinien by¢ stosowany system z zabezpieczeniem akumulatorowym.



b) Montaz zamka kodowego nr katalog.: 1582599
Ta wersja montazu dotyczy zamka kodowego o nr katalog.: 1582600

+ Wyjmij zamek kodowy z obudowy. Wykre¢
i wyjmij $rube przy zewnetrznej krawedzi.
Uzyj do tego celu dostarczonego klucza
TX-Hex.

Utéz wymagany kabel przytaczeniowy
do miejsca montazu zamka kodowego.
Zalecamy, aby nie zamurowywac kabli
miedzy zamkiem kodowym a jednostkq
sterujaca, lecz utozy¢ je w odpowiednich
rurkach instalacyjnych.

i

Zamocuj obudowe na $cianie. Uzyj
dotgczonych $rub i kotkow, w zaleznosci
od struktury podioza mocujacego.

Podczas wiercenia i dokrecania $rub nalezy upewnic sig, ze zadne istniejace kable
ani przewody nie zostang uszkodzone.

+ Zdejmij tylng Scianke zamka kodowego, wykrecajac cztery Sruby obudowy.

+ Wykorzystaj do podtaczenia dotaczong wiazke przewodow przytaczeniowych z 6-biegunowa,
wtyczka. Nie zapomnij o zasilaniu elektrycznym zamka kodowego! Poza tym nalezy
przestrzega¢ przyktadéw podtaczania znajdujacych sie w anglojezycznej instrukcji obstugi.

+ Zamknij tylng $cianke zamka kodowego, zwracajac przy tym uwage, aby kable nie zostaly
zakleszczone.

+ W6z zamek kodowy do obudowy zamocowanej na $cianie i ponownie go zamocuj. Uzyj do
tego celu dostarczonego klucza TX-Hex.

——> Szczegdtowe ilustracje | wskazéwki dotyczace montazu, eksploatacji i podigczania
mozna znalez¢ w dostarczonej, szczegdtowej instrukcji obstugi w jezyku angielskim.

¢) Montaz zamka kodowego nr katalog.: 1582600
Ta wersja montazu dotyczy zamka kodowego o nr katalog.: 1582600

Zdejmij puszke podtynkowg z zamka
Ooo g o kodowego. Wykre¢ obie Sruby z przedniej
"""" strony. Uzyj do tego celu dostarczonego

‘Ve klucza TX-Hex.

+ W celu montazu puszki podtynkowej, w
murze musi by¢ wykonany odpowiedni

VA RYANY otwor lub wgtebienie, w zaleznosci od
"ﬂl@’:@ rodzaju podioza. Montaz w otworach
|mm’®lb w metalu i $cianach drewnianych

jest réwniez mozliwy. Wowczas nie
potrzebujesz juz kotkow, lecz tylko
dotgczone $ruby do mocowania.

+ W murze puszke podtynkowg mozna zamocowac za pomocg zaprawy, masy szpachlowej
itp. lub piankg budowlana. Po utwardzeniu potrzebujg one dodatkowych mocowan tylko w
wyjatkowych przypadkach. Usun wystajace resztki zaprawy lub pianki budowlanej poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw np. odciecie, dzieki znajdzie sie ona czemu w jednej
ptaszczyznie ze $ciang.

+ Uzyj czterech naktadek mocujacych przy puszce podtynkowej jako szablonu i wywier¢ cztery
otwory do mocowania za pomocg $rub. Uzyj kotkow w murze lub tylko $rub przy innych

powierzchniach.

& $rub nalezy upewnic sig, ze zadne istniejace kable ani przewody nie zostang,

uszkodzone.

+ Ut6z wymagane kable przytaczeniowe do miejsca montazu zamka kodowego i poprowadz
je przy dolnej stronie przepustu kablowego. Zalecamy, aby nie zamurowywa¢ kabli
miedzy zamkiem kodowym a jednostkq sterujaca, lecz utozy¢ je w odpowiednich rurkach
instalacyjnych.

+ Wykorzystaj do podtaczenia dotaczong wiazke przewoddéw potaczeniowych z 6-biegunowq
wtyczka. Nie zapomnij o zasilaniu elektrycznym zamka kodowego! Poza tym nalezy
przestrzega¢ przyktadéw obwodéw znajdujacych sie w anglojezycznej instrukcji obstugi.

+ W16z ponownie zamek kodowy do zamontowanej puszki podtynkowej i przykre¢ go.

Podczas wykonywania prac murarskich nalezy upewni¢ sie, ze zadne istniejace
kable ani przewody nie zostang uszkodzone. Podczas wiercenia i dokrecania

—> Szczegotowe ilustracje i wskazowki dotyczace montazu, eksploatacii i podtaczania
mozna znalez¢ w dostarczonej, szczegdtowej instrukcji obstugi w jezyku angielskim.
d) Montaz jednostki sterujacej

Montaz jednostki sterujacej do zamka kodowego dotyczy produktow o nr katalog.: 1582599 i
1582600.

+ Otworz gorng pokrywa, aby uzyska¢ dostep do zaciskéw $rubowych; wykre¢ obie $ruby
pokrywy.

+ Zamontuj jednostke sterujacq w odpowiednim miejscu; w zalezno$ci od powierzchni nalezy

uzy¢ odpowiednich $rub i kotkow.
Podczas wiercenia i dokrecania $rub nalezy upewnic sig, ze zadne istniejace kable
ani przewody nie zostang uszkodzone.
+ Podtacz kable do zaciskéw $Srubowych jednostki sterujacej. W dotaczonej szczegétowej
angielskojezycznej instrukcji obstugi mozna znalez¢ odpowiednie przyktady obwodéw.

+ Na zakonczenie zat6z weze$niej zdjetg pokrywe i przykreé ja.

e) Urzadzenie do otwierania drzwi

+ Jezeli urzadzenie do otwierania drzwi pracuje z napigciem statym, dotaczona dioda musi by¢
podtaczona réwnolegle, aby unikna¢ uszkodzenia jednostki sterujacej.

+ W zalezno$ci od konstrukcji urzadzenia do otwierania drzwi (Fail-Safe lub Fail Secure),
nalezy odpowiednio wykona¢ podtaczenie do jednostki sterujacej. W anglojezycznej instrukcji
obstugi znajdujg sie odpowiednie przyktady obwodow.

Programowanie
W dofaczonej obszernej anglojezycznej instrukcji obstugi opisane sa wszystkie czynnosci
programowania. Ponizej chcieliby$Smy przedstawi¢ kilka cech szczegdinych:
+ Otwarcie drzwi moze, w zalezno$ci od zaprogramowania, odbywac si¢ na rézne sposoby:
- 1. Tylko poprzez wprowadzenie kodu
- 2. Tylko poprzez karte transpondera

- 3. Potaczenie wprowadzenia wspdlnego kodu uzytkownika dla wielu uzytkownikéw i karty
transpondera (stosowany jest kod awaryjny, ktérym uzytkownik wprawdzie otwiera zamek,
ale jednoczesnie uruchamia alarm, np. gdy zostanie zmuszony przez osoby trzecie do
otwarcia).

- 4. Potgczenie wprowadzenia kodu grupy uzytkownikow (np. uzytkownicy uzyskuja dostep
przy uzyciu roéznych kodow, w zaleznosci od przynalezno$ci do dziatu) i kart transpondera.
Kod awaryjny jest przy tej opcji rowniez stosowany, jak w punkcie 3.

+ Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania dla kazdej karty transpondera wiasnego numeru
kodu. Mozna réwniez zaprogramowac pojedyncze numery kodéw dla wszystkich kart
transpondera (lub okreslonej grupy osob). W zaleznosci od tego, jak wazny jest dostep,
ktory chcesz zabezpieczy¢ za pomocg zamka kodowego, zaleca sie uzycie dodatkowego i
niepowtarzalnego kodu dla kazdej karty transpondera. Dzigki temu, w przypadku zgubienia
lub kradziezy karty transpondera, drzwi nie mozna otworzy¢.

+ Zapisz wszystkie informacje o kodach i kartach transponderéw w tabeli / bazie danych.
Pomaga to nie tylko uzyskac¢ doktadny przeglad wszystkich oséb posiadajacych upowaznienie
dostepu, ale takze umozliwia ponowne zablokowanie dostepu (np. w przypadku zaginiecia/
kradziezy karty transpondera lub gdy dana osoba nie powinna juz mie¢ dostepu).

+ Glowny kod i kody uzytkownikéw moga by¢ o diugosci od 4 do 8 cyfr. Tutaj istniejg jednakze
dwa rozne tryby pracy, ktére mozna wybra¢ w funkcji ,USER CODE ENTRY MODES,
Location 70“ (patrz anglojezyczna instrukcja obstugi):

- ,Auto Entry Mode": Wszystkie kody uzytkownikéw musza mie¢ takg sama ilo$¢ cyfr, jak
kod gtowny.

- ,Manual Entry Mode" (ustawienie podstawowe): Po wprowadzeniu kodu uzytkownika
nalezy nacisna¢ przycisk "#" (przycisk skrotu). Z tego wzgledu kody uzytkownikow mogg
mie€ inng ilo$¢ cyfr niz kod gtowny. Moze to zwiekszy¢ bezpieczenstwo, gdy wiele os6b
uzyska upowaznienie dostepu.

Pielegnacja i czyszczenie

+ Produkt nie wymaga konserwacji. Naprawe nalezy zleca¢ specjaliscie.

+ Do czyszczenia nalezy uzywac suchej, migkkiej, czystej szmatki. Do czyszczenia zespotu
przyciskow zamka szyfrowego mozna uzy¢ szmatki zwilzonej woda.

+ W zadnym wypadku nie uzywaj agresywnych srodkéw czyszczacych, alkoholu czyszczacego
lub innych chemicznych roztworéw, gdyz moze to uszkodzi¢ obudowe lub nawet wptynac
negatywnie na dziatanie.

+ Do czyszczenia produktu uzywaj suchej, niepozostawiajacej wiokien szmatki. Nie naciskaj
mocno na obudowe. Moze to prowadzi¢ do jej zarysowania.

+ Kurz na jednostce sterujacej mozna bardzo fatwo usuna¢ za pomoca pedzelka lub
odkurzacza.

Deklaracja zgodnosci (DOC)
My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strafie 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, ze produkt
ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

—> Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem
internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz jezyk, klikajac na symbol flagi i wprowadz numer katalogowy produktu w
polu wyszukiwania; nastepnie mozesz pobra¢ deklaracje zgodnosci UE w formacie

PDF.

Utylizacja
Urzadzenia elektroniczne moga by¢ poddane recyklingowi i nie naleza do odpadéw
z gospodarstw domowych. Produkt nalezy utylizowa¢ po zakonczeniu jego
eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

W ten sposob uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swéj wktad w ochrone $rodowiska.



Dane techniczne

a) Nr katalog. 1582599

Zamek kodowy

Napiecie robocze..........cccovvrrennce 12 - 24 VIDC (automatyczna regulacja napiecia)

Pobor pradu.........cceecveeeicreirins 75 mA (spoczynkowy) maks. 145 mA (3 aktywne
przekazniki)

Stopien ochrony..........ccoeveeenne. IP66

Przekaznik wyjsciowy 1 (NC NO). maks. 5 A/24 V/IDC
Przekaznik wyjsciowy 2 (NC NO). Maks. 1 A/24 V/IDC
Przekaznik wyjsciowy 3 (NO)....... Maks. 1 A/24 VIDC

1108E KOdOW.......cooeeriis Ponad 100 milionami kodéw (dtugo$¢ od 4 do 8 cyfr)

Zatwierdzenie przez...................... Kod uzytkownika, karta transpondera lub potaczenie kodu
uzytkownika i karty transpondera

Standardowe przytacze................. Wyjscie Wiegand (dla kart transpondera lub kodu
uzytkownika)

Moc transSmisji..........ccevverrniereennns 35 dB/UA/m

Miejsce montazu ..........ccccccveeenee Wewnatrz i na zewnatrz

Czestotliwos¢ karty transpondera .. 125 kHz
Warunki pracy/przechowywania ... -20 °C do +70 °C; 5 do 95 % wilgotno$ci wzglednej, bez

kondensacii

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)...... 156 x 103 x 50/70 mm

MaS@....ooiiieri s Ok. 1030 g

Jednostka sterujaca

Napigcie robocze 12 - 24 VIDC (automatyczna regulacja napiecia)

Pobor pradu.........cceecvvreceireines 65 mA (spoczynkowy) maks. 100 mA (3 aktywne
przekazniki)

Warunki pracy/przechowywania ... -20 °C do +70 °C; 5 do 95 % wilgotno$ci wzglednej, bez
kondensacii

Poziom ci$nienia akustycznego.... 94 dB przy odlegtosci ok. 30 cm

Op0&znienie przefaczenia.............. 5 sekund

Alarm bezpieczehstwa.................. 3 minuty

Miejsce montazu...........ccovevvenenee Suche wnetrza

Wymiary (wys. x szer. x gleb.)...... 33 x 120 x 87 mm
MaSQ......cviiriei s Ok. 178 g

—> Dalsze dane techniczne znajduja sie w obszernej anglojezycznej instrukcji obstugi.

b) Nr katalog. 1582600

Zamek kodowy

Napigcie robocze..........cocvvvvrveeene 12 - 24 VIDC (automatyczna regulacja napiecia)

PobOr pradu.........ceeeencvveeeciiiins 75 mA (spoczynkowy) maks. 145 mA (3 aktywne
przekazniki)

Stopien ochrony...........cocvvveiinne. IP66

Przekaznik wyjsciowy 1 (NC NO). Maks. 5 A/24 V/DC
Przekaznik wyjsciowy 2 (NC NO). Maks. 1 A/24 V/IDC
Przekaznik wyjsciowy 3 (NO)........ Maks. 1 A/l24 V/DC

1108€ KOdOW.......cooneereiicis Ponad 100 milionami kodéw (dtugos¢ od 4 do 8 cyfr)

Zatwierdzenie przez .........c.coo.... Kod uzytkownika, karta transpondera lub potaczenie kodu
uzytkownika i karty transpondera

Standardowe przylacze................. Wyjscie Wiegand (dla kart transpondera i/lub kodu
uzytkownika)

Moc transmisji..........c.ecvevererirenes 35 dB/pA/m

Miejsce montazu ...........cc.ccceveenee Wewnatrz i na zewnatrz

Czestotliwo$¢ karty transpondera.. 125 kHz
Warunki pracy/przechowywania ... -20 °C do +70 °C; 5 do 95 % wilgotno$ci wzglednej, bez

kondensaciji
Wymiary (wys. x szer. x gleb.)...... 151 x 98 x 42 mm
MaSa.....oiriieri s Ok. 460 g
Jednostka sterujaca
Napigcie robocze..........cocvveveeneenee 12 - 24 V/DC (automatyczna regulacja napiecia)
PobOr pradu..........ceeeencvereciiines 65 mA (spoczynkowy) maks. 100 mA (3 aktywne

przekazniki)

Warunki pracy/przechowywania ... -20 °C do +70 °C; 5 do 95 % wilgotnosci wzglednej, bez
kondensacji

Poziom ci$nienia akustycznego.... 94 dB przy odlegtosci ok. 30 cm

Opoznienie przetaczenia

Opobznienie przetaczenia.............. 5 sekund

Alarm bezpieczenstwa.................. 3 minuty

Miejsce montazu..........oocvvevevnnenne Suche wnetrza
Wymiary (wys. x szer. x gleb.)...... 33 x 120 x 87 mm

MaSQ......oeiiiriineies Ok.178 g

—> Dalsze dane techniczne znajduja sie w obszernej anglojezycznej instrukcji obstugi.

To jest publikacja firmy Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odno$nie tego ttumaczenia sq zastrzezone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie
mikrofilméw lub rejestracja w urzadzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagaja pisemnej zgody wydawcy.
Powielanie w catosci lub w czesci jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urzadzen w chwili
druku.
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