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1 UvOD
Spostovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

lzdelek je EMW preverjen in s tem izpolnjuje zalgexeljavnih evropskih in nacionalnih smernic.
CE skladnost je bila dokazana, ustrezni dokumensihsanjeni pri proizvajalcu.

Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev nen@gabratovanja morate kot uporabnik upoStevati
to navodilo za uporabo!

To navodilo za uporabo sodi k temu izdelku. Le-to sebuje pomembne napotke za
za etek obratovanja in uporabo. Na to pazite tudi, koboste dali izdelek tretjim
osebam. Zaradi tega shranite to navodilo za kasnej%ranje!

Vsa vsebovana imena podjetju in oznake izdelkoblagovne znamke konkretnega lastnika. Vse
pravice so pridr ane.

Pri tehni nih vprasanjih se obrnite na naso tehoipomo.



2 NAMEN UPORABE

Pri tem izdelku gre za model letala katerega pagatgktri ni tok. Ta model krmilite brez ino
preko radijskih valov s pom@ daljinskega krmiljenja. Model je narejen za wgdmy na prostem in
ga obratujte samo kadar ni vetra ali pa ko je vétbek. Model je tovarnisko sestavljen in je
dobavljen z vgrajenimi krmilnimi in pogonskimi kompentami.

Izdelek ne sme biti vla en ali moker.

Izdelek ni primeren za otroke mlajSe od 14 let.

UpoStevajte vse varnostne napotke v tem navodiluppaabo. Le-to vsebuje pomembne
informacije o ravnanju z izdelkom.

Za nenevarno obratovanje modela ste odgovorningi!sa

3 OPIS IZDELKA

Pri modelu »P-51 D Mustang« gre za letalo podobigiralu, ki je kot RtF model e povsod pred
pripravljen. Trup, nosilne ploskve in repne povesin penaste mase so e nan@¥. Vse za pogon
in upravljanje potrebne komponente so vgrajene deho

Preko treh osi krmiljen model lahko dokae v kratkem asu. Krmiljene funkcije so: viSinsko
krmilo, smerno krmilo, krilce ter uravnavanje Stawrtljajev elektromotorja. Krmiljenje poteka s
pomo jo dobavljenega radijskega daljinskega krmiljenja.

Da se model pri pristanku v visoki travi ne zatakrelesi in se s tem poskoduje, lahko dobavljeno
podvozje odstranite z nekaj prijemi.

Za obratovanje oddajnika potrebujete Se 8 Migndaerpali Mignon akumulatorjev.
Pozor!

Zaradi ekstremne okretnosti je ta model v prviiviatnenjen za izkuSene pilote modelov
letal. Za zaetnike, ki Se prej nikoli niso upravljali modeldad&, ta model ni primeren!



4 RAZLAGA SIMBOLOV

Simbol s strelo v trikotniku je uporabljen takrab, obstaja nevarnost za vaSe zdravje,
npr. z elektrinim udarcem.

Simbol s klicajem nakazuje na posebne nevarnastigarabi, obratovanju ali
upravljanju.

Simbol puSice nakazuje na posebne namige in napotke za ygomge:|

O >

5 OBSEG DOBAVE

Pred zaetkom gradnje preverite na podlagi seznama vselmbavljene dele.

Slika 1

Vsebina:

Trup

Dekorativni lok

Nosilna ploskev

Smerni rep

Visinski rep

Podvozje z varnostnimi elementi in vijaki
Propeler z nadomestnim propelerjem
Kapa propelerja

Izvija z vili astim klju em

10 Vijaki nosilne ploskve

11 Napajalnik

12 Akumulator

13 Oddajnik

©ooOo~NOOUITA,WNE



6 VARNOSTNI NAPOTKI

Za poskodbe, ki nastanejo z neupoStevanjem tega radila za uporabo, ne velja ve
pravica iz garancije. Za posledine skode ne prevzemamo odgovornosti.

Pri poSkodbah stvari in oseb, katere nastanejo zadh nepravilne uporabe in z
neuposStevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamodgovornosti! V takSnih
primerih ne velja ve pravica iz garancije!

|z garancije so izkljuene nadaljnje normalne obrabe pri obratovanju iodékzaradi
nesree (npr. zlomljen propeler ali deli letala).

Spostovani kupec,

ti varnostni napotki ne slu ijo samo za za8 izdelka, temve tudi za vaso lastno varnost
in varnost drugih oseb. Zaradi tega zelo pozorrebgnite to poglavje, preden prvi
pri nete z obratovanjem tega izdelka!

Splosno

Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) ni dovalje samovoljno spreminjanje in / ali
rekonstruiranje izdelka.

Izdelek ni igraa in ni primeren za otroke mlajSe od 14 let.
Izdelek ne sme biti vla en ali moker.

V primeru, da nimate zadostnega znanja o ravnadgijmsko vodenim modelom se obrnite na
profesionalca.

Priporo a se sklenitev osebnega zavarovanja. V primerugdmate takSno zavarovanje, se
prepri ajte, e obratovanje tega izdelka spada pod to zavarovanje

Embala e ne pustite le ati naokoli, le-ta lahko prge za otroke nevarna igea

e imate vpraSanja, na katera ni odgovorjeno v tawodilu, se obrnite na nas ali na drugega
strokovnjaka.

Pred za etkom obratovanja

Navito antensko ico odvijte na celotno dol ino. modela Strleega dela ne smete prestaviti
naprej in ga pritrditi na model niti ga ne smetaeadti. NajboljSi rezultati sprejema bodo
dose eni, ko ica gleda prosto iz modela in bo nhetdm vle ena.

Zagotovite, da znotraj dosega daljinskega krmiferg obratujejo drugi modeli na istem kanalu.
V nasprotnem primeru boste izgubili kontrolo nadjidskimi modeli! V primeru, da elite v
neposredni bliini istoasno obratovati dva ali vemodelov, potem vedno uporabite raak
kanale.



Preverite funkcijsko varnost vasega modela in napra daljinsko krmiljenje. Pri tem pazite na
vidne poskodbe, npr. pokvarjene povezave ali padkawi kabli. Vsi premini deli na modelu
se morajo rahlo premikati, vendar pa ne smejo rakszprostega teka.

Akumulatorje potrebne za obratovanje morate napalstrezno z navodilom za uporabo.

Kot vir toka za napajalnik lahko uporabite samo \23050Hz vti nico javnega elektrnega
omre ja. Naprave nikoli ne poskusite obratovatidnagi napetosti.

e boste za napajanje oddajnika uporabili batepmem pazite na Se zadostno preostalo
kapaciteto. V primeru, da so baterije prazne, patamenjajte celoten komplet baterij in nikoli
samo posameznih baterij.

Pred vsakim zaetkom obratovanja morate preveriti nastavitev dwsnza uravnavanje na
oddajniku za razline smeri upravljanja in ga eventualno nastaviti.

Za obratovanje vaSega modela raztegnite teleskogstemo vedno na celotno dol ino, ker ima
drugae oddajnik samo nizek doseg in ker bo stopnja @oigaj nadpovpreéno mo no
obremenjena.

Vedno najprej vklopite oddajnik. Sele nato lahkdklpr ite akumulator modela oziroma
vklopite model. Drugae lahko pride do nepredvidenih reakcij modela inpeter se lahko
neza eleno za ene.

Pred vsakim zatkom obratovanja preverite pravilno in tesno nditesspropelerja.

Pri obratujoem propelerju vedno pazite, da se v objmovrtenja propelerja ne nahajajo
predmeti in deli telesa.

Med obratovanjem

Pri obratovanju izdelka ne tvegajte! VaSa lastnmast in varnost vasega okolja je odvisna
samo od vasSega odgovornega ravnanja z modelom.

Nepravilno obratovanje lahko povzide ke posSkodbe na osebah in stvareh! Zaradi tegate
med letom na zadostno varnostno razdaljo od oseddj in predmetov.

Izberite primeren teren za obratovanje modela.

Model obratujte samo takrat, ko vaSa reakcijskasspoost ni omejena. Utrujenost, vpliv
alkohola ali zdravil lahko vodi k napaim reakcijam.

Z modelom nikoli ne letite direktno proti gledalcensebi.
Med obratovanjem se lahko segrejejo motoriji, reigulietenja in tudi akumulator. Zaradi tega

pred ponovnim polnjenjem akumulatorja naredite Ipnb 5 — 10 minutni premor. Motorji se
morajo ohladiti na temperaturo okolja.



Daljinsko krmiljenje (oddajnik) pustite vedno vklgmn tako dolgo, dokler model obratuje. Po
pristanku vedno najprej izklopite model in Seleondaljinsko krmiljenje.

Pri okvari ali nepravilnem delovanju morate preci@aim zagonom modela najprej odstraniti
razlog motnje.

VaSega modela in naprave za daljinsko krmiljenje izmgostavljajte dlje asa direktnemu
son nemu sevanju ali v@ vro ini.

NAPOTKI ZA BATERIJE IN AKUMULATORJE
Baterije / akumulatorji ne sodijo v otroske roke.

Ne pustite le ati baterij / akumulatorjev naokder obstaja nevarnost, da le-te pojedo otroci ali
domae ivali. V tem primeru takoj poiste zdravnika.

Z baterijami / akumulatorji ne smete narediti kesgla stika, jih razstaviti ali vre v ogen;.
Obstaja nevarnost eksplozije!

Izte ene baterije / akumulatorji lahko v stiku s ko ovgoo ijo razjede. Zaradi tega uporabljajte
v tem primeru primerne za#ne rokavice.

Obi ajnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnastafa in eksplozije! Polnite samo za to
predvidene akumulatorje; za to uporabite primemrg@ave za polnjenje akumulatorjev.

Pri vstavitvi baterij / akumulatorjev oziroma prilgju itvi akumulatorja pazite na pravilno
polarnost (plus in minus).

Pri daljSi ne wuporabi (npr. sklad&nje) odstranite vstavljene baterije v daljinskem
upravljalniku, da preprdéte poskodbe zaradi iztenih baterij.

Akumulatorje napolnite vsake 3 mesece, ker lahkmale z samodejno izpraznitvijo pride do
tako imenovane globoke izpraznitve, katera pa natagmulatorje neuporabne.

Vedno menjajte vse baterije. Nikoli ne meSajte hgdnih baterij s polnimi. Vedno uporabite
baterije istega tipa in proizvajalca.

Nikoli ne meSajte baterij z akumulatorji! Za dafko krmiljenje uporabite izkljuno kvalitetne
alkali ne baterije.

Obratovanje daljinskega krmiljenja (oddajnika) je no tudi z akumulator;ji.

Ni ja napetost (baterija = 1,5V, akumulator = 1,2M) ni ja kapaciteta akumulatorjev
vodi k znianju asa obratovanja. To olajno ni pomembno, ker jeas obratovanja
oddajnika veliko daljSi odasa obratovanja modela letala.

Pri uporabi baterij v daljinskem krmiljenju vam poro amo, da uporabite visoko
kakovostne alkalne baterije.

Pri uporabi akumulatorjev lahko pride do zni an@asdga.



8 UPRAVLJALNI ELEMENTI ODDAJNIKA

O~NO U WN B

Ro gj 9 Stikalo REVERSE za funkcijo motorja
Teleskopska antena 10 Stikalo REVERSE za smerno krmilo
LED prikaz za obratovalno napetost 11 Stikalo REVERSE za krilce

Drsnik uravnavanja za funkcijo motorja 12 Oddajni kremen
Krmilna palica za funkcijo krilca in motorja 13 Drsnik uravnavanja za smerno krmilo

Drsnik uravnavanja za krilce 14 Krmila palica za smerno in viSinsko krmilo
Funkcijsko stikalo 15 Drsnik uravnavanja za visinsko krmilo
Stikalo REVERSE za visinsko krmilo 16 USesce za pas, ki ga lahko kupite posebej



9 ZA ETEK OBRATOVANJA ODDAJNIKA

V nadaljnjem poteku navodila se Stevilke v besegi#aino navezujejo na sliko poleg
besedila oziroma na sliko znotraj odstavka. Praldstslikah bodo vedno navedene
ustrezne Stevilke.

9.1 Privitje antene oddajnika

Anteno oddajnika, e je potrebno, potisnite od spredaj / zgoraj slakzibglo odprtino v ohisju
oddajnika do naslona (glejte tudi sliko 2, pozi@jain jo nato privijte kot vijak. Anteno privijagt
samo tako dolgo, dokler lahko to delate s prosko.rda privitje ne uporabite sile ali orodja.
9.2Vstavitev baterij / akumulatorjev

Za oskrbovanje oddajnika s tokom potrebujete 8 lailkabaterij (npr. Conrad naroiSka St.
652507) ali akumulatorjev velikosti AA. Iz ekoloBkin tudi gospodarskih razlogov je v vsakem

primeru priporoljivo uporabiti akumulatorje, ker lahko le-te pommvnapolnite.

Pokrov predala za baterije (1) se nahaja na zatrgni
oddajnika.

Pritisnite na rebrasto povrsino (2) in pokrov paots
navzdol. Sedaj v predal vstavite 8 baterij ali akilatorjev.

Pri tem v vsakem primeru upoStevajte pravilno pujat.
Ustrezen napotek (3) se nahaja na dnu predalateqjba

Po tem potisnite pokrov nazaj na predal in pustdaporo
zaskoiti.

Slika 3

9.3Polnjenje akumulatorjev oddajnika

Ker se v daljinskem krmiljenju ne nahaja doza zénjpaje, morate akumulatorje oddajnika za
polnjenje odstraniti iz le-tega.

Za polnjenje uporabite ustrezen polnilnik in upwajee navedbe proizvajalca akumulatorjev glede
maksimalnega toka polnjenja.

10



9.4 Preveritev napajanja oddajnika

Pozor!

Regulator letenja v modelu razpolaga zniovitim zaSitnim preklopom z upravljalno
tipko, ki kasneje pri vklopu sprejemnika prepu nenadzorovan zagon pogonskega
motorja.

Vendar odvisno od tega se morate pred vsakimtkam obratovanja oddajnika prefaii

o tem, da se krmilna palica za Stevilo vrtljajevtan@ (glejte sliko 2, pozicija 5) nahaja
na poziciji »izklop motorja«. Za to morate krmilpalico potisniti popolnoma navzdol
oziroma isto k telesu.

Pri na novo vstavljenih baterijah oziroma sve e olafenih akumulatorjih potegnite anteno
oddajnika ven na celotno dol ino in vklopite odd#ljrea namen testa s pomo funkcijskega
stikala (glejte sliko 2, pozicija 7). Rdein zelena LED prikaza obratovalne napetosti {@l€jko 2,
pozicija 3) svetita skupaj in vam signalizirata asttho napajanje oddajnika.

e bo napetost baterij padla pod 9V, potem boadeED pri ela utripati in oddajnik odda Stiri
kratke tone. V tem primeru prekinite kar se le deolz obratovanjem vasSega modela in napolnite
akumulatorje oziroma vstavite nov komplet baterij.

10 POLNJENJE AKUMULATORJA ZA LETENJE

Preden prinete z dokoranjem modela, je smiselno da napolnite akumuladetenje (1). Za to se
nahaja v obsegu dobave modela ustrezen polniliik (2

Najprej pove ite akumulator z kablom polnilnika. dér

napano polarnostjo varen mini vtiz zaskoko in kavljem

(3) pri tem preprauje, da bi akumulator na polnilnik
napano priklju ili.

Po tem
vti nico.

prikljuite polnilnik na 230V / 50Hz omre no

Slika 4

Pozor!

Polnilnik uporabite samo v suhih prostorih in glatiine primite z vla nimi rokami.

Za odstranitev polnilnika iz vtnice, primite le-tega desno in levo za ohiSje. haka
nikoli ne poskusite odstranite iz wtiice tako, da potegnete za kabel.

Iz fototehninih razlogov mora biti kabel polnilnika navit. Predako uporabo odprite
vezico in odvijte kabel.

11



Pomembno!

Po maksimalno 3 urah je postopek polnjenja zaklu Akumulator morate po tem
odstraniti od polnilnika in polnilnik Idti od omre ne vtinice. e naj bo akumulator

samo deloma napolnjen, potem morate postopek pgénjeonati prej. Za ta namen

preverite v rednih razmikih z roko temperaturo aklatorja. Takoj ko je akumulator
popolnoma napolnjen, le-ta spremeni tok polnjenjaploto. Temperatura akumulatorja
se bo nato olutno poveala.

Pozor!
Avtomatska prepoznava popolnoma napolnjenega alaiorjd ali odklop toka polnjenja
se ne zgodi.

11 DOKON ANJE MODELA

Preden prinete z monta o modela, imejte primerno podlagoddaeg odlinih mo i letenja je vas
model narejen iz lahke penaste mase. Slabost tegariala je obutljiva povrSina. Majhne
nepazljivosti pri monta i modela vodijo nato zeldrb k nelepim vdrtinam ali celo luknjam.

11.1 Odstranitev in namestitev pokrova pilotske kabine

Za odstranite pokrova pilotske kabine potisnite

zaskoni vzvod zapaha kabine (1) z nohtom W
smeri leta naprej. C‘::?

Privzdignite pokrov pilotske kabine v zadnje
obmo ju in nato potegnite pokrov nazaj.

Za monta o kabine najprej vstavite zai(2) v
trup in potisnite pokrov popolnoma naprej.

at

Y .\ ' |
Sedaj zadnji konec pokrova pritisnite na trup m,(:) ]I |

pri tem pazite, da vzvod zapaha kabine pravil
zaskoi. Slika 5

12



11.2 Preveritev delovanja krilca

Preden lahko namestite nosilno ploskev (1), préve .
delovanje serva krilca. '

Za to poloite trup (2) in nosilno ploskev na detmv
povrsino tako, da lahko prikljmi kabel serva krilca (3)
brez problema prikljute na izhod 1 sprejemnika (4).

Pri tem pazite na pravilno polarnost #iserva. Pri tem
se lahko orientirate na e prikljenih vti ih.
Slika 6a

Pri nite z obratovanjem oddajnika. Nato potisnite knoipalico za funkcijo krilca in motorja
(glejte sliko 2, pozicija 5) v spodnjo pozicijopmiklju ite akumulator (5) na regulator letenja.

Kot prej pri polnilniku, skrbi tudi na regulatorjatenja vti (6) varen pred napao polarnostjo
za pravilno prikljuitev akumulatorija.

Nato potisnite funkcijsko stikalo modela (glejtéksl 5, pozicija 3) z zadnje pozicije »OFF«
(izklop) na sprednjo pozicijo »ON« (vklop), da vkite sprejemno napravo v modelu.

Pomembno!
Dokler ne boste uporabili stikala za vklop funkaitorja (glejte sliko 5, pozicija 4) se
tudi pogonski motor ne bo zagnal.

e boste kasneje med obratovanjem pritisnili stikdi aktivirate uravnavanje motorja,
potem se morate najprej pre@ii, da je krmilna palica za krilce in motor nama$a v
spodnji poziciji (izklop motorja). V nasprotnem meru bi se motor zagnal neposrecdno
pri pritisku na tipko.

Sedaj preverite delovanje in vmesni polo aj servidc&
(7). e krmilne palice za funkcijo krilca in motorjg
(glejte sliko 2, pozicija 5) ne boste uporabili ja .
pripadajo drsnik naravnanja (glejte sliko 2, pozicija ) -
na vmesnem polo aju, potem naj bi bil vzvod se8ay
90 kotu k obema drogoma (9).

Samo tako je kasneje mo en enako velik odklon kric
obe smeri.

Slika 6b

Po potrebi lahko vijak (10) vzvoda serva odvijeteyod serva potisnete navzgor in ga spet
privijete.

Pozor!
To dejavnost izvedite samo pri izklopljenem sprejém!
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Kon ne tirnice krilca (11) morate nato izravnan
povezati z tirnico nosilne ploskve (12).

V primeru, da bi bilo zakrilce krmila nastavljeng
previsoko ali prenizko, potem izobesite konkretirevg X
vilic (13) in z vrtenjem glave vilic nastavitve pebno |
dol ino drogovja.

Slika 6¢

Ko je nastavitev krilca zakljena, izklopite sprejemnik, Ide akumulator od regulatorja letenja
in nato ponovno izklopite oddajnik. Prikljoi kabel serva krilca morate nato spet odklopiti.

11.3 Monta a nosilne ploskve

Kabel serva krilca (1) napeljite od spodaj sko
pripravljeno odprtino (2) v trup.

Sedaj morate zadnji rob nosilne ploskve (3) previd
potisniti v izrez na trupu (4).

S prednjem obmgu (5) nato s pomqo prilo enih obeh
2,6 x 10 mm vijakov pritrdite nosilno ploskev. Za t
uporabite prilo en izvija.

Sedaj preverite,e nosilna ploskev obojestransko le i n
obrisu trupa in je usmerjena natan k trupu (glejte |5
skico spodaj). .

Za konec prikljuite servo krilca spet na kanal ]
sprejemnika (glejte sliko 6a).

Slika 7
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11.4 Monta a viSinskega repa

Odstranite zastno folijo (1) z obojestranskega lepilneg
traku in viSinski rep (2) previdno potisnite od apd
re o trupa (3).

Pozor!
Vzvod krmila k priklju itvi viSinskega krmila (4) mora
pri tem kazati navzgor.

Nato preverite paralelno usmeritev repne povrsing
nosilnimi ploskvami (glejte skico spodaj).

Slika 8

11.5 Priklju itev viSinskega krmila

Najprej spet prinite z obratovanjem oddajnika in nato Z ¢
obratovanjem sprejemnika. —
)

e krmilne palice za viSinsko in smerno krmilo (tge] t.

krmila v 90 kotu k priklju nemu drogovju (3). Samqg
tako je kasneje mo en enako velik odklon viSinskéya
smernega krmila v obe smeri. Slika 9a

pripadajoa naravnalna vzvoda (glejte sliko 2, pozicija
15 in 13) na vmesnih polo ajih, potem naj bi bilvex

Po potrebi lahko vijake (4) vzvoda serva odvijeteyod serva potisnete navzgor in vzvod serva
spet privijete.

Pozor!
To dejavnost izvedite samo pri izklopljenem sprejéml!

Sedaj glavo vilic (5) drogovja viSinskega krmilaesiie
v srednjo luknjo vzvoda viSinskega krmila (6). Visko
krmilo (7) naj bi sedaj bilo tno v vmesnem polo aju.

Namig iz prakse: @

e gledate vas model iz razdalje od zadaj, poterj ta
vidite, e je viSinsko krmilo na vmesnem polo aju aé
je obrnjeno rahlo navzgor oziroma navzdol.
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Slika 9b
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Po potrebi lahko z vrtenjem izobeSene glave vipeemenite dol ino drogovja (8) in s tem
natanno namestite zakrilce viSinskega krmila.

11.6 Monta a smernega repa
S spodnje strani smernega repa (1) odstraniteitzas

folijo (2) obojestranskega lepilnega traku in smeap
previdno potisnite od zgoraj v odprtino trupa (3).

Pozor!
Vzvod krmila (4) za prikljuitev smernega repa mora pi
tem kazati v levo.

Nato preverite pravilno usmeritev smernega repatal gy
mora biti natanno v 9¢ kotu k viSinskemu repu (glejtel
skico).

Slika 10

11.7 Priklju itev smernega krmila

Po tem ko ste preverili oziroma popravili pravilng
pozicijo vzvoda na servu smernega krmila (glejtkosl
9a, pozicija 2), lahko sedaj glavo vilic (1) obesik |
srednjo luknjo vzvoda smernega krmila.

Tudi sedaj spet preverite vmesen polo aj lista kanin |
po potrebi z vrtenjem glave vilic popravite doling 9
priklju nega drogovija (3). ;

Slika 11
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11.8 Monta a podvozja

Najprej vtaknite obe ici podvozja (1) ustreznoli&ks v
predhodno nameéno dr alo podvozja (2).

Nato potisnite varnostne elemente podvozja (3) lalr
in privite elemente z vsakokrat prilo enim 2 x 8mm
vijakom z ugreznjeno glavo (4).

Slika 12

11.9 Monta a propelerja

Propeler (1) morate na gred le-tega namestiti tako,
zadnja pritrdilna matica (2) prijema v pesto prepjel.

Po podloki (3) potisnite Se varovalno pligo (4),
preden boste propeler z drugo pritrdilno maticotésno
privili.

Za to uporabite dobavljen vikst klju .

Za zaklju ek nataknite na gred propelerja kapo propele.

(6).

Slika 13
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11.10 Prilepitev okrasnega loka

Prilo ene okrasne nalepke nalepite na pokrov matorj
(1), nosilne ploskve (2 in 3) in na stranice trupa.

Slika 14

11.11 Vstavitev akumulatorja za letenje

Za ta akumulator (1) je v obmo pilotske kabine
narejena posebna poglobitev kot predal za akunmulato

7 celi ni akumulator za letenje bo preo in s posamezno
celico usmerjen naprej in skozi pilotsko kabinoiggen
v predal za akumulator.

Da se akumulator med letom ne more premakniti je
posebej pomembno, da akumulator pravilno lei v
njegovem zato predvidenem predalu.

Slika 15

Pozor!

Za polnjenje vedno odstranite akumulator iz modéleumulatorja nikoli ne polnite v
modelu. Zaradi nastale toplote pri polnjenju lainkaterial in akumulator spremeni obliko
in model pri tem znatno poskoduije.
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12 PREVERITEV FUNKCIJ MODELA
12.1 Preveritev funkcij krmiljenja

Najprej zanite z obratovanjem oddajnika in nato z obratovanjeodela. Vendar pa Se ne pritisnite
tipke za funkcijo motorja (glejte sliko 5, pozica!

Na sledeih slikah je krmilna palica za funkcijo krilca inatorja (glejte sliko 2, pozicija
5) na vmesnem polo aju. To je pozicija, v katerinodel kasneje upravljan in naj bi pri
tem letel na enakomerni visini.
Za preveritev odklonov krmila je varneje, da krroilpalico pustite v spodniji poziciji
(izklop motorja).
Nevtralna pozicija:
e je krmilna palica za funkcijo krmiljenja ter paigiajo uravnalnik na vmesni poziciji, potem naj

bodo tudi krmila tono na vmesnem polo aju. Po potrebi lahko z vrtenjamnkretnih glav vilic
spremenite dol ino drogovja in s tem krmilo namtstia milimeter natamo.

Slika 16

Funkcija krilca:

e boste krmilno palico za funkcijo krilca in mo#r{glejte sliko 2, pozicija 5) premaknili v levo,
potem se mora levo krilce premakniti navzgor inndesavzdol.

Slika 17a
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e boste krmilno palico za funkcijo krilca in mo®premaknili v desno, potem se mora levo krilce
premakniti navzdol in desno navzgor.

Slika 17b

e bi krilce reagiralo tano v obratnem nanu, potem lahko s pomm REVERSE stikala (glejte
sliko 2, pozicija 11) preklopite smer vrtenja sekvidca.

Funkcija viSinskega krmila:

e boste krmilno palico za funkcijo viSinskega kmamih smernega krmila (glejte sliko 2, pozicija
14) premaknili navzdol, potem se mora viSinsko korpremakniti navzgor.

Slika 18a

e boste krmilno palico za funkcijo viSinskega kmmih smernega krmila premaknili navzgor,
potem se mora viSinsko krmilo premakniti navzdol.

Slika 18b

e bi viSinsko krmilo reagiralo tmo v obratnem nanu, potem lahko s pomp REVERSE stikala
(glejte sliko 2, pozicija 8) preklopite smer vrtargerva viSinskega krmila.
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Funkcija smernega krmila:

e boste krmilno palico za funkcijo smernega inns&ega krmila (glejte sliko 2, pozicija 14)
premaknili v levo, potem se mora smerno krmilo pakniti v levo.

Slika 19a

e boste krmilno palico za funkcijo smernega inng&ega krmila premaknili v desno, potem se
mora smerno krmilo premakniti v desno.

Slika 19b
e bi smerno krmilo reagiralo too v obratnem nanu, potem lahko s pomm REVERSE stikala
(glejte sliko 2, pozicija 10) preklopite smer vij@gerva smernega krmila.
12.2 Preveritev odklonov krmil

Pri pravilni izvedbi in nastavitvi oddajnika naj kimila (merjeno na zadnjem robu) nakazovala
sledee vrednosti odklonov:

Krilce: 8-10 mm navzgor in navzdol
Visinsko krmilo:  10-12 mm navzgor in navzdol
Smerno krmilo:  18-20 mm v levo in desno

Odkloni krmil so tovarniSko nastavljeni oziroma s@tomatsko podani ustrezno z izgradnjo

modela. Po potrebi lahko odklone krmil poate ali zmanjSate tako, da na vzvodu serva oziroma
vzvodu krmila izberete druge tke za drogovije.
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12.3 Preveritev delovanja motorja
Pozor!
Prepri ajte se, da pri tem testu motorja propeler ne nposesati prostih delcev kot so

papir, folije ali drugi predmeti. Prav tako pazitly boste pri testu model varno dr ali in
da se v obmqu propelerja ne nahajajo deli telesa.

Najprej pri nite z obratovanjem oddajnika in nato z obratovanjeodela.

Krmilno palico za funkcijo krilca in motorja (gl@tsliko 2, pozicija 5) potisnite v spodnjo pozicijo
(izklop motorja). Uravnalnik za funkcijo motorjalégie sliko 2, pozicija 4) se naj nahaja v vmesni
poziciji.

Sedaj uporabite tipko za funkcijo motorja (glejli&s5, pozicija 4)!

Ko boste krmilno palico za funkcijo krilca in mof@arpo asni potisnili navzgor, se bo propeler
zagnal in Stevilo vrtljajev le-tega se bo pei povealo.

Maksimalno Stevilo vrtljajev je dose eno takrat, & krmilna palica nahajasto zgora,j.

V primeru, da bo motor reagiral nasprotno od pmEganega delovanja, potem lahko s pojmo
REVERSE stikala (glejte sliko 2, pozicija 9) preyii® smer delovanja krmilne palice za plin.

Izvedite kratek test motorja in pri tem preverite ki tek propelerja in kape propelerja.

12.4 Preveritevteis a

TeiS e modela je konstrukcijsko pogojeno podano in lei
priblino 78 mm zadaj za sprednjim robom povrSine
(merjeno na sredini povrSine) .

Ko boste dvignili model desno in levo od teke, se naj bi
le-ta nahajal vodoravno oziroma nos naj bi bil caldgnjen
navzdol.

Slika 20
Z dodajanjem ute i na konico ali rep trupa lahkadtee eventualno prestavite.

e boste te iSe premaknili naprej, bo to sicer poao stabilno, vendar pa bodo s tem poslabSane
lastnosti jadranja modela.

e boste te iSe premaknili nazaj, bo to sicer izboljSalo lastn@iranja, vendar pa bo model zelo
nestabilen in reagira zelo mw na ukaze krmiljenja viSinskega krmila.

Pomembno!

Spremembo lege te i& naj izvedejo samo strokovnjaki, da zmogljivostial modela
prilagodijo na vaSe predstave in navade krmiljenja.
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13 PRVI LET

Po tem ko ste preverili te i€, delovanje motorja ter smer odklonov krmil je waddel pripravljen
za prvi let. Priporcamo vam, da se v vsakem primeru obrnete na piloidetov letal ali zdru enje
za gradnjo modelov,e o prvem letu niste seznanjeni.

e to ni mo no, potem poigte primerno mesto za letenje in p&ajte na Sibko vetroven dan.

13.1 Test dosega

Pred prvim startom morate akumulator za letenjeeventualno uporabljene akumulatorje za
oddajnik napolniti ustrezno z navedbami proizvagalZa terenu najprej izvedite test dosega
daljinskega krmiljenja. Za to najprej vklopite oglu& in nato sprejemnik.

Sedaj preverite doseg tako, da se od vasega mddeja, dr i pomo nik, po asi oddaljujete. Do
oddaljenosti 100m naj bi vse funkcije krmil tudi pbratujo ih motorjih brez problema upraviljali.
Antena oddajnika mora pri tem biti potegnjena varcelotno dol ino in sprejemne antene, ki gleda
ven iz konca trupa, ne smete naviti ali odrezati.

13.2 Prvi start

e za prvi start nimate na voljo steze, potem vzemitmonika, ki model pri polni ma motorja z
rahlim potiskom spusti proti vetru.

Nas namig: za natano prepoznavanje lege leta vaSega modela stojiterprnekoliko stran zadaj
za pomonikom in glejte natamo v smer leta modela.

Pri pravilni izvedbi sestave se bo model v ploskextu hitro dvigal navzgor. Pri tem poskusite kar
se le da malo krmiliti. Sele, ko model samodejn@syeni lego leta in npr. naredi ovinek, se preve
dviguje ali eli nos spustiti navzdol, popravitegte leta s potrebnimi upravljalnimi ukazi. Za fino
popravo lege leta in tao dolo ene spremembe smeri je pri normalni legi leta [boilte samo malo
premikov krmilnih palic na oddajniku.

Pozor!
Pri letenju vedno pazite na zadostno hitrost. $greno nim potegom krmilne palice za
viSinsko krmilo bo model letel prepasi in se bo prevrnil na stran.

Zaradi tega letite na zatku na zadostni varnostni viSini, da se lahko dagaobnaSanja modela.
Ne poskusite pa leteti prevdale stran, da lahko lego leta kadarkoli jasno ocenite.
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13.3 Uravnavanje modela

V primeru, da bi vas model v ravhem letu nakazdgablenco stalne vieke v eno smer, potem s
pomo jo uravnavanja popravite potreben nevtralni poli&ankretnega krmila.

Krilce:

e model pusti viseti levo nosilno ploskev, potentigote vzvod uravnavanja (glejte sliko 2,
pozicijo 6) postopoma v desno, dokler model v ravrietu nima obeh nosilnih ploskev na isti
viSini. e model pusti viseti desno nosilno ploskev, poteanate izvesti popravek uravnavanja v
levo.

Smerno krmilo:

e model vlee v levo, potem potisnite vzvod uravnavanja (glsjtko 2, pozicija 13) postopoma v
desno, dokler model ne leti naravhose model vlee v desno, potem morate izvesti popravek
uravnavanija v levo.

Visinsko krmilo:
Vzvod uravnavanja za viSinsko krmilo (glejte sliRp pozicija 15) naj bo nastavljen tako, da se
model pri polni moi motorja dviga v ploskem kotu in z zmanjSano joanotorja leti na isti visini.

13.4 Prvi pristanek

Kot start naj tudi pristanek vedno sledi proti vetZzmanjSajte momotorja in letite velike ploske
kroge. Pri tem ne potegnite prewy@o no za visinsko krmilo, da zmanjSate viSino leta.

Zadnji krog pred pristankom izberite tako, da imateujnem primeru zadosti prostora za pristanek
in da vam smeri leta pri pristajanju ni potrebnatno popraviti.

e model leti na natovani liniji pristanka, potem zmanjSujte Se ngpn@ motorja in ga drite z
viSinskim krmilom vodoravno. Model naj bi sedaj Baprej izgubljal na viSini in pristal na
na rtovani to ki.

Se posebej pri tej krithi fazi letenja pazite na zadostno hitrost letanwdela ne upa@snite preve
z premonim zmanjSanjem mo motorja. Sele malo pred pristankom izklopite nmoto model
pristanite s popolnoma pritisnjenim visinskim krom.

Po pristanku lahko po potrebi popravite drogovjé&iiae, smerno in viSinsko krmilo, da model leti
naravnost in so vzvodi uravnavanja na oddajniki spezrmesnem polo aju.
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14 MENJAVA KREMENA

Za prepreitev dvojne zasedenosti kanala je lahko potrebre, nibrate na vasem sistemu
daljinskega krmiljenja zamenijati kremene.

Za menjavo kremena pojdite po sleitekorakih:

Pri izklopljenem oddajniku potegnite dr alo za ogld&kremen iz ohiSja oddajnika (glejte sliko
2, pozicija 12).

Odstranite oddajni kremen iz dr ala. V isto frekeenvstavite kremen z drugim kanalom.
Pazite, da v dr alo vstavite pravilni kremen. Odddjremeni so praviloma oznani s rkami T
ali TX (T = oddajnik).

Sedaj dr alo kremena vstavite nazaj v oddajnik.

Pri odklopljenem akumulatorju za letenje potegnite
sprejemni kremen (1) iz sprejemnika (2).

Ustrezen kremen za sprejemnik mora biti oemaz isto
Stevilko kanala kot oddajni kremen. Dodatno imaatan
R ali RX (sprejemnik).

Kremen vstavite z za oddajnik ustrezno frekvenco v
sprejemnik.

Slika 21

Po tem vklopite najprej oddajnik in nato sprejeminilpreverite delovanje naprave.
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15 VZDR EVANJE IN IS ENJE

V rednih razmikih preverite odklone krmil in funkeikrmiljenja na vaSem modelu. Vsi premi
deli se morajo zlahka premikati in med hranjenjesvsmejo nakazovati prostega teka.

Zunanjost modela in daljinskega krmiljenja lahkastite samo z mehko in suho krpo ali pa z
opi em. V nobenem primeru ne uporabite agresivistil ali kemi nih raztopin, ker bo s temi
poSkodovane povrsine.

Pomembno!

Pri zamenjavi poSkodovanih delov uporabite samgimaine nadomestne dele.

Seznam nadomestnih delov najdete na internetmmistvavw.conrad.com v obmgu Download
(prenos) za konkreten izdelek.

Alternativno lahko seznam nadomestnih delov niggdudi po telefonu.

16 ODPRAVA MOTENJ

eprav sta bila model in daljinsko krmiljenje nargepo danasnjem stanju tehnike, lahko kljub
temu pride do nepravilnega delovanja ali motenjtega razloga vam elimo opisati, kako lahko
odpravite eventualne motnje.

Problem Pomo

Prikaz obratovalne napetosti ne sveti. - Preverite baterije ali akumulatorje oddajnika
Preverite polarnost baterij ali akumulatorjev.
Preverite funkcijsko stikalo.

Oddajnik se izklopi takoj ali po kratkenasu. |- Preverite ali zamenjajte baterije  ali
akumulatorje.

Naprava ima samo nizek doseg. - Anteno oddajnika potegnite ven na celotno
dol ino.
Preverite baterije ali akumulatorje oddajnika
in modela.

Preverite posSkodbe in elekmi prehod
antene sprejemnika.

Model ne reagira na ukaze oddajnika. - Preverite akumulator za letenje oziroma
vti ni kontakt v modelu.

Preverite povezave na sprejemniku.
Preverite napise kremenov.

lzvedite menjavo kremena na drugem
kanalu.

Motor se ne za ene. - Preverite akumulator za letenje.
Preverite motor oziroma regulator.
Preverite povezave v modelu.
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17 ODSTRANITEV

17.1 Splosno

Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavraakonskimi predpisi.

17.2 Baterije in akumulatorji

Vi kot potrosSnik ste zakonsko obvezani za vrniteselv rabljenih baterij in
akumulatorjevpdstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedaha

Baterije / akumulatorji, ki vsebujejo Skodljive smoso oznaeni s simbolom
pre rtanega smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelkasmete odstraniti med
gospodinjske odpadke.

Oznake za odlalne te ke kovine so:.Cd = kadmij, Hg = ivo srebro,Pb = svinec.
Vase izrabljene baterije / akumulatorje lahko blf@zm oddate na zbirnih mestih vase
skupnosti, v naSih podru nicah in vsepovsod tarar krodajajo baterije.

S tem izpolnjujete zakonske dol nosti in opraviS\prispevek k varstvu okolja!

27



18 TEHNI NI PODATKI

Oddajnik

Frekvenno obmoje: ................. 40MHz

Modulacija: ..........ooviiiiiiennn. FM / PPM

Stevilo kanalov: ........................ 4

Napajanje: .......covviiiiiiiienenn, 8 AA baterij / akumulatovje,6-12V DC
Mere: ... 200 x 195 x 80 mm

Te a vklju no z akumulatorji: ....... pribli no 720g

Model

I}Iapajanje: .............................. NiMH akumulator, 8,4V / 600mAh

Sirina vpenjanja: ...................... 870 mm
Dolinatrupa: .........ccceevvvvveveen.. 737 mm
Tea i 5149
POVISING: ...vvveeeeeiie e 13,2 dnf
Pogonski motor: ....................... tip 370

Polnilnik
Obratovalna napetost: ................ 230V /AC, 50Hz
Izhod: ... 10,5V / 250mA
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GARANCIJSKI LIST Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Izdelek:EP model letala P-51 Mustang RtF Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
Kat. §t.:205522 www.conrad.siinfo@conrad.si

Garancijska lzjava:

Proizvajalec jami za kakovost oziroma brezhibno delovanje v gafjakem roku, ki zane tei z izro itvijo blaga
potroSniku.Garancija za izdelek, razen dodanih arnic, baterijin programske opreme, je 1 leto

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najlegje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenegagal zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaragdupoStevanja prilo enih navodil, nepravilne uploe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske po$kedbzvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdr evanje, nadomestne dele in priklopne aparatézpajalec zagotavlja za trikratno obdobje gargnci
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sede ur@ONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1mNja.
Pokvarjen izdelek poSljete na naslov: Conrad Ebaitr d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Gryjsyskupaj_z
izpolnjenim garancijskim listom

Prodajalec:

Datum prodaje in ig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupecdoka e s prilo enim, pravilno izpolnjenim garancijs kim
listom.
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